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ICCS Voltage Reference – Referenzspannungsmodule 5 V und 12 V versorgen 

Sensoren und Kleinverbraucher mit einer geregelten Spannung, die niedriger als die Ver-

sorgungsspannung ist. 

Bei einer Versorgungsspannung von 9 bis 30 V DC (für die 5 V-Version) und 15 bis 30 V 

DC (für die 12V-Version), liefern die Referenzmodule einen Ausgangsstrom bis 500 mA.

Applikationen:
	� Referenzspannung für Komparatoren
	� Stromversorgung für Sensoren oder IC
	� USB Stromversorgung (5V DC)

Allgemeine Informationen
Bauform ISO Mini Relais

Steckverbinder 4 Pins Relaissockel

Abmessungen 30 x 30 x 30 mm

Gewicht ~20 g

Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 80 °C

Lagertemperaturbereich -40 °C bis 80 °C

Schutzart IP 53

Prüfungen (Auszug) E1

Betriebsspannung Vsupply 9 bis 30 V DC

Referenzspannung Ausgang VRef 5 oder 12 V DC

Laststrom max. 500 mA

Vorsicherung 1 A
Ruhestromaufnahme <5 mA

Technische Daten

Steckverbinder Voltage Reference
PIN PIN Beschreibung Funktionsbeschreibung
30 Input Versorgungsspannung 9 bis 30 V DC

31 GND Masse
87 Output Referenzspannung Ausgang

Anschlussbelegung

Verfügbare Varianten Bestellnummer WE ICS
ICCS 5 V Reference voltage Modul ICS-100518
ICCS 12 V Reference voltage Modul ICS-100519
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Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG
Intelligent Power & Control Systems
Gewerbepark Waldzimmern
Würthstraße 1
74676 Niedernhall
Tel. +49 7940 9810-0
Fax +49 7940 9810-1099
ics@we-online.de
www.we-online.de

Weitere Informationen erhalten  
Sie unter www.we-online.com  
oder +49 7940 9810-0

Dieses Produkt ist ein Standardprodukt, bitte beachten Sie die Hinweise auf diesem Datenblatt.  

Die Verantwortung für die Systemfunktionalität liegt beim Anwender.


